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Gaminio numeris: 560700
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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Skirstytuvo funkcija 3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas elektrinis
Plotis 10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas 200 l/min
Operating pressure MPa 0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis 2 ... 8 bar
Operating pressure 29 ... 116 psi
Konstrukcija Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas Oro spyruoklė
Apsaugos klasė IP40
Nominalus dydis 2,1 mm
Oro išmetimo funkcija droseliuojamas
Sandarinimo principas švelnus
Montavimo pozicija Bet koks
Rankinis valdymas Stūmimas
Valdymo tipas valdoma
Srauto kryptis nereversuojamas
Overlap Positive overlap
Išjungimo laikas 10 ms
Įjungimo laikas 12 ms
Ritės charakteristikos duomenys 24 V DC: 1 W
Darbinė terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro 

tepimas būtinas)

Atsparumo korozijai klasė CRC 0 - No corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra -5 ... 50 °C
Valdymo terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
Elektrinis pajungimas 2- poliai

Kištukas
Pneumatinis pajungimas, portas 1 M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2 M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3 M5
Informacija atitinka RoHS
Material seals FPM

HNBR
NBR

Material housing Aliuminio liejinys


