
Elektromagnētiskais vārsts 
MUH-5/2-D-1-L-SC-VI
Daļas numurs: 119667

1 / 12011.07.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Šis tips ir derīgs vakuumam.
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Vārsta funkcija 5/2 viena elektromagnēta
Platums 42 mm
Darbošanās paņēmiens filtrēts saspiestais gaiss, 40 µm filtrācijas pakāpe, eļļots vai neeļļots

Vakuums
Vadības paņēmiens filtrēts saspiestais gaiss, 40 µm filtrācijas pakāpe, eļļots vai neeļļots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 3 Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 4 Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 5 Apakšējā pamatne


