lespiezamais T- veida savienotajs
QST-10-50

Dalas numurs: 130805 FESTO
Datu lapa

Pazime Lielums

Izmérs Standarta

Nominalais izmérs 8,1 mm

Montazas pozicija Jebkurs

Konstrukcija T-formas

lepakojuma izmérs 50

Konstrukcijas struktiira Spied/pavelc princips

Operating pressure for entire temperature range -0,095 ... 0,6 MPa

Darba spiediens visa temperatiiras diapazona -0,95 ... 6 bar

Operating pressure for entire temperature range -13,775 ... 87 psi

Temperature-dependent operating pressure -0,095 ... 1,4 MPa

No temperatiras atkarigs darbibas spiediens -0,95 ... 14 bar

Temperature-dependent operating pressure -13,775 ... 203 psi

Jaras klasifikacija skatiet sertifikatu

Darbo3anas panémiens Saspiestais gaiss saskana ar 1ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Udens atbilsto3i raZotaja deklaracijai zem www.festo.com

Piezime par darba un vadibas vidi Ellotaja darbiba iespéjama

Korozijas noturibas klasifikacija CRC 1 - Zema korozijas ietekme

PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L

Apkartéjas vides temperatira -10...80°C

Produkta svars 25¢g

Izeju skaits 2

Piegades liniju skaits 1

Pneimatiskais savienojums, pieslégvieta 1 Prieks caurules ar 10 mm aréjo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslégvieta 2 Prieks caurules ar 10 mm aréjo diametru
Atbrivo3anas gredzena krasa zils

Materialu piezime Atbilst RoHS

Korpusa materials PBT

AtbrivoSanas gredzena materials POM

Caurules blives materials NBR

Caurules noturo$a naza materials Stiprs térauda sakauséjums, neriséjosais
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