Lineara piedzina
DGC-K-18- -

Dalas numurs: 1312500
% Pamatproduktu klasts

Citi gajiena garumi péc pieprasijuma. Skatieties kataloga lapas (PDF) lai
iegtu raksturigo slodZu vértibas.

FESTO

Datu lapa

Kopéja datu lapa - Individualie varsti ir atkarigi no jasu konfiguracijas.

Pazime Lielums

Gajiens 1...3.000 mm

Virzula diametrs 18 mm

AmortizéSana PPV: Reguléjama pneimatiska amortizacija abos galos
Montazas pozicija Jebkurs

Pozicijas detektéSana

Tuvuma devéjiem

Varianti

Piegades pieslégvieta no abam pusém
Standarta virzulis
Pagarinats virzulis

Operating pressure MPa

0,2...0,8 MPa

Darbo3anas spiediens

2...8bar

Darbibas rezims

divpuséjas darbibas

CE simbols (skat atbilstibas sertifikatu)

Saskana ar EU-Ex- aizsardzibas vadliniju (ATEX)

UKCA marking (see declaration of conformity)

To UK EX instructions

ATEX kategorija Gaze 112G
ATEX kategorija Putekli 113D
Eksploziju dzirkstelu aizsardzibas tips Gaze ExhIICT4Gb X

Eksploziju dzirkstelu aizsardzibas tips Putekli

Exh11CT120°C Dc X

Eksploziju dro3a apkartéja temperatira

-10°C<=Ta <= +60°C

Darbo3anas panémiens

Saspiestais gaiss saskana ar 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Piezime par darba un vadibas vidi

Ellotaja darbiba iespéjama (ja ir lietots, tad ir jalieto arf turpmak)

Korozijas noturibas klasifikacija CRC

1 - Zema korozijas ietekme

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Partikas dross

Skatiet Papildus materialu informaciju

Apkartéjas vides temperatira -10...60°C
Amortizacijas garums 16 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting 153N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 153N

alternativie savienojumi

Skatiet produkta raséjumu

Montazas tips

ar piederumiem

Materialu piezime Atbilst RoHS
Vaka materials Aluminija spiedienléjums
Blivéjumu materials NBR

TPE-U(PU)
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