lespiezamais Y-veida stiprinajums
NPQP-Y-R14-Q8

Dalas numurs: 132466

Tiks iznemts no razZo3anas. Pieejams lidz 2013.
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Datu lapa

Pazime Lielums

Ilzmérs Standarta

Nominalais izmérs 4,5 mm

Konstrukcijas struktira Spied/pavelc princips
No temperatiras atkarigs darbibas spiediens -0,95 ... 10 bar

Darbo3anas panémiens

Saspiestais gaiss saskana ar 1ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Piezime par darba un vadibas vidi

Ellotaja darbiba iespéjama

Korozijas noturibas klasifikacija CRC 4
Apkartéjas vides temperatira -20...60°C
Produkta svars 12¢g
Pneimatiskais savienojums, pieslégvieta 1 R1/4

Pneimatiskais savienojums, pieslégvieta 2

prieks caurulvada, 8 mm aréjais diametrs

Materialu piezime

Satur LABS substances
Atbilst RoHS

Materialu informacija, korpuss

PP

Caurulu iespiléSanas segmenta materialu informacija

Stiprs térauda sakauséjums, neriiséjo3ais
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