Kompaktais cilindrs
DPCS-40-50-F-PA

Dalas numurs: 1387480
Produkts tiks atcelts

Tiks iznemts no raZzo3anas. Pieejams lidz 2017. Lidzu mekléjiet
alternativu masu Atbalsta vietné.

Datu lapa

FESTO

Pazime Lielums
Gajiens 50 mm
Virzula diametrs 40 mm

Amortizésana

P: Elastigie amortizé3anas gredzeni/plaksnes abos galos

Montazas pozicija

Jebkurs

Darbibas rezims

divpuséjas darbibas

Virzula kata gals

Sieviska vitne

Konstrukcijas strukttra

Virzulis
Virzula kats
Cilindra caurule

Pozicijas detektéSana

Tuvuma devéjiem

Darbo3anas spiediens

0,6 ... 10 bar

DarboSanas panémiens

Saspiestais gaiss saskana ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Piezime par darba un vadibas vidi

Ellotaja darbiba iesp&jama (ja ir lietots, tad ir jalieto ar turpmak)

Korozijas noturibas klasifikacija CRC

2 - Moderate corrosion stress

Apkartéjas vides temperattra -20...80°C
Sadursmes energija gala pozicijas 0,36
Teorétiskais spéks pie 6 bariem, ievilkSanas gajiens 633 N
Teorétiskais speks pie 6 bariem, izbidiSanas gajiens 754 N
Kustiga masa 210g
Produkta svars 552 ¢g
Montazas tips Izvéles
ar caurejoso urbumu
ar vitni
Pneimatiskais savienojums G1/8
Materialu piezime Atbilst RoHS
Parsega materialu informacija Kalama aluminija sakauséjums
Dinamisko blivéjumu materialu informacija TPE-U(PU)

Virzula kata materialu informacija

Stiprs térauda sakauséjums, neriséjo3ais

Cilindra €aulas materialu informacija

Kalama aluminija sakauséjums
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