
Komandieris 
FSSC-12
Daļas numurs: 13985

1 / 12009.07.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Pneimatiskais operatora panelis priekš Quickstepper, ar rokas vadību  
ātrai un uzticamai darbināšanai.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2009.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Nominālais izmērs 2,5 mm
Konstrukcijas struktūra Kombinējamais sekvenceris
Pēkšņas spiediena krišanas apstiprinājums <= 0,5 bar
Spiediena reaģēšanas apstiprinājums >= 1,5 bar
Darbošanās spiediens 2 ... 6 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 60 l/min
Min. zināmais impulsa garums 50 ms
Darbošanās paņēmiens Filtrēts, neeļļots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija
Apkārtējās vides temperatūra 5 ... 40 °C
Produkta svars 450 g
Blīvējumu materiālu informācija NBR
Materiālu informācija, korpuss ABS


