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Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme Lielums

Gājiens 100 ... 2.000 mm
Virzuļa diametrs 40 mm
Amortizēšana P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija Jebkurš
Pozīcijas detektēšana Ar iebūvētu pārvietojuma kodētāju
Operating pressure MPa 0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens 2 ... 8 bar
Operating pressure 29 ... 116 psi
Darbības režīms divpusējās darbības
Autorizācija RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju

saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK instructions for EMC

To UK RoHS instructions
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC 1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting 754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 754 N
Montāžas tips ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums G1/4
Vāka materiāls Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls NBR

TPE-U(PU)


