lespiezamais Y-veida stiprinajums
QSY-1/8-3/16-U

Dalas numurs: 153737 FESTO
Pagriezams par 360°, viriska ar aréjo sesstri.

Sis produkts ir tikai pieejams ja pasita no ASV Festo Korporacijas.

Tiks iznemts. Pieejams lidz 2011.

Datu lapa

Pazime Lielums

Izmérs Standarta

Blivéjuma tips uz ieskriivéjama statna parklajums

MontaZzas pozicija Jebkurs

lepakojuma izmérs 1

Konstrukcijas strukttra Spied/pavelc princips

Darbosanas spiediens -0,95 ... 10 bar

No temperatiras atkarigs darbibas spiediens -0,95 ... 10 bar

Darbo3anas panémiens Filtréts saspiestais gaiss

Vakuums

Korozijas noturibas klasifikacija CRC 1

Apkartéjas vides temperatira -10...60°C

Autorizacija Germanischer Lloyd

Max. pievilksanas moments 8 Nm

Izeju skaits 2

Piegades liniju skaits 1

Pneimatiskais savienojums, piegades linija Viriska vitne NPT1/8-27

Pneimatiskais savienojums, izeja prieks caurulvada, 3/16" aréjais diametrs
AtbrivoSanas gredzena krasa Peléeks

Materialu piezime Atbilst RoHS

Materialu informacija, korpuss PBT

Atbrivo3anas gredzena materialu informacija POM

Caurulu blivéjumu materialu informacija NBR

Caurulu iespiléSanas segmenta materialu informacija Stiprs térauda sakauséjums, neriiséjo3ais
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