Savienojosais vads
NHSB-A1-25-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Dalas numurs: 1585797

Piemérots lietoSanai ar linearo aktuatoru DFPI.

Datu lapa

Pazime Lielums
Aizsargcaurules garums 25m
Montazas pozicija Jebkurs
LietoSanai ara C1 - pret nokriSniem aizsargats
Darbibas sprieguma diapazons DC 0..30V
Relativais gaisa mitrums 5-100 %

Kondensésanas
Aizsardzibas klase IP65

IP67

IP68

IP69K

NEMA 4
Apkartéjas vides temperatira -20...60°C
Apkartéjas vides temperatira ar elastigo kabela instalaciju -5...60°C

Elektriskais savienojums 1

Taisnais spraudnis, 5-kontaktu

Elektriskais savienojums 2

Atvérts gals, 5-dzislu

Darbo3anas panémiens

Saspiestais gaiss saskana ar 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

Piezime par darba un vadibas vidi

Ellotaja darbiba iespéjama

Pneimatiskais savienojums

Prieks caurules ar 10 mm aréjo diametru
Prieks caurules ar 8 mm aréjo diametru

Min. kabela saliekSanas radiuss 100 mm

Kabela struktara 5x0,75 mm?2

Produkta svars 6.250 g

Materialu piezime Satur LABS substances
Atbilst RoHS

Izolacijas vadu materialu informacija PA

Informacija par materialiem, aizsargparvalka stiprinajums PA

Kabelu apvalku materialu informacija PVC

Blivéjumu materialu informacija TPE
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