
Daudzpozīciju komplekts 
DPNG-40
Daļas numurs: 159486
Produkts tiks atcelts
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Ļauj uzstādīt 3- un 4- pozīciju cilindrus, katrs sastāv no 2 standarta 
DNG, DNGL, DNGU vai DNGUL cilindriem.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2015. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Izmērs 40
Korozijas noturības klasifikācija CRC 1
Apkārtējās vides temperatūra -40 ... 150 °C
Produkta svars 410 g
Materiālu piezīme Brīvs no vara un PTFE

Atbilst RoHS
Materiālu informācija, stiprinājums Tērauds
Vītņstieņa materiāla informācija Tērauds

galvanizēts
Uzgriežņa materiālu informācija Tērauds

galvanizēts


