
Spiediena regulators 
LR-1/8-G
Daļas numurs: 159505
Produkts tiks atcelts

1 / 12013.12.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Bez spiediena manometra, priekš paneļa montāžas, darba spiediens 
līdz pat 12 bāriem.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Pievada aizslēgs Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija Jebkurš
Konstrukcijas struktūra Membrānas regulators

ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Kontrollera funkcija Izejas spiediena konstante

ar sākuma spiediena kompensāciju
ar sekundāro izplūdi

Spiediena manometrs G1/8" sagatavots
Darbošanās spiediens 1 ... 20 bar
Spiediena kontroles diapazons 0,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze 0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 600 l/min
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Uzglabāšanas temperatūra -10 ... 80 °C
Vidējā temperatūra -10 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 80 °C
Produkta svars 320 g
Montāžas tips Priekšējā paneļa instalācija

Līnijas instalācija
ar piederumiem

Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 G1/8
Blīvējumu materiālu informācija NBR
Materiālu informācija, korpuss Misiņš


