
Analīzes elements 
SMH-AE1-PS3-M12
Daļas numurs: 175708
Produkts tiks atcelts

1 / 12016.11.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Strādā tikai ar Holla devējiem no sērijas SMH-S1-HG..
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Autorizācija C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme Brīvs no vara un PTFE
Apkārtējās vides temperatūra 5 ... 60 °C
Komutācijas izeja PNP
Darbības sprieguma diapazons DC 24 V
Montāžas tips ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija Jebkurš
Materiālu informācija, korpuss Kaļamā alumīnija sakausējums
Gatavības statusa displejs Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase IP53


