
Vakuuma efektivitātes vārsts 
ISV-M5-CT
Daļas numurs: 183520
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Priekš vakuuma saglabāšanas, ja viens no piesūcekņu grupas kausiem 
nesaskaras ar detaļas virsmu.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2010.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Izmērs M5
Ežektora impulsu piemērotība 8 bar
Montāžas pozīcija Jebkurš
Darbošanās spiediens 0 ... 0,95 bar
Nepieciešamā plūsmas pakāpe pie -0.5 bar 1 l/min
Darbošanās paņēmiens Atmosfēras gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC 2
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Produkta svars 4 g
Montāžas tips Vītņots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 M5
Filtra materiālu informācija Leģēts tērauds


