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Produkts tiks atcelts

1 / 12015.07.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Priekš vārstu termināli
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Tīklojuma izmērs 36 mm
Darbošanās spiediens -0,9 ... 10 bar
Vadības spiediens 3 ... 6 bar
Darbības sprieguma diapazons DC 24 V
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Produkta svars 570 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode ar iekšējo (sievišķo) vītni
Vārsta montāžas metode ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 3 G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 5 G1/2


