
Sakabes korpuss 
EAMK-A-F37-44A/C
Daļas numurs: 534394

1 / 12019.11.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

priekš elektriskās lineārās piedziņas DGE-…-RF.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Montāžas pozīcija Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra -25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums 0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Interfeisa kods, aktuators F37
Interfeisa kods, sajūga korpuss 44A

44C
Materiālu piezīme Atbilst RoHS


