Magneetventiel

MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Artikelnummer: 117429

met magneetspoel en handbediening, zonder contrastekker.
Dit type is geschikt voor vacuiim.
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Informatieblad

Kenmerk Waarde
Ventielfunctie 5/2 monostabiel
Werkdruk -0,9 ... 10 bar
Stuurdruk 3...10 bar

Bedrijfsmedium

gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 um, geolied of niet-geolied
Vacuiim

Stuurmedium

gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 um, geolied of niet-geolied

Aansluiting stuurlucht 12

G1/4

Pneumatische aansluiting 1

G1/4

Pneumatische aansluiting 11

G1/4

Materiaal - tip

LABS-houdende stoffen inbegrepen
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