
Zuignap 
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Opsteeknippel voor kunststofslang NW3, zijdelingse aansluiting.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Nominale diameter 2 mm
Zuignapdiameter 8 mm
Effectieve zuigdiameter 5,5 mm
Aansluitpositie At the side
Constructieve opbouw Vacuümaansluiting zijdelings

rond, standaard
Bedrijfsmedium atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur -20 ... 60 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm 1,6 N
Houdkracht bij nominale werkdruk 1,6 N
Bevestigingsschroefdraad M5
Zuignapbevestiging M5
Vacuümaansluiting PK-3
Kleur transparant
Shore-hardheid 60 +/- 5
Informatie materiaal inschroeftap Messing
Materiaal - opmerking RoHS conform
Informatie materiaal zuignapeenheid TPE-U(PU)


