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Pneumatische bedieningseenheid voor de Quickstepper.
Einde productie. Leverbaar tot 2009.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Nominale diameter 2,5 mm
Constructieve opbouw Stapschakelaar optelbaar
Dalingsdruk terugkeersignaal <= 0,5 bar
Reactiedruk retoursignaal >= 1,5 bar
Werkdruk 2 ... 6 bar
Normaal nominaal debiet 60 l/min
Minimale impulslengte retoursignaal 50 ms
Bedrijfsmedium gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm
Omgevingstemperatuur 5 ... 40 °C
Productgewicht 450 g
Materiaal - informatie dichtingen NBR
Materiaal - informatie behuizing ABS


