
verbindingsplaat 
NAV-1/2-NPT-3C
Artikelnummer: 13999

1 / 109/11/2023 – Wijzigingen voorbehouden – Festo SE & Co. KG

met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, voor batterijmontage, 
aansluiting onder.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Breedte 190 mm
Werkdruk 16 bar
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur -10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur -10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat met doorgangsboring
Aansluiting stuurlucht 12 NPT1/8-27
Aansluiting stuurlucht 14 NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2 NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 4 NPT1/2-14


