
lengtecompensatie 
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  Kernprogramma

1 / 109/11/2023 – Wijzigingen voorbehouden – Festo SE & Co. KG

voor vacuümzuignappen

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Hoogtecompensatie zuignaphouder 20 mm
Inbouwpositie willekeurig
Constructieve opbouw Vacuümaansluiting bovenaan
Werkdruk -0,95 ... 8 bar
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033 F1a
Omgevingstemperatuur -10 ... 60 °C
Productgewicht 118 g
Soort bevestiging Met uitwendige schroefdraad M26x1,5
Zuignapbevestiging G 1/4
Vacuümaansluiting G1/4
Materiaal - opmerking RoHS conform
Materiaal dichtingen NBR
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal houder Aluminium

POM
hooggelegeerd staal roestvrij


