
laagdrukregelventiel 
LR-3,3
Artikelnummer: 15717
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zonder aansluitplaat

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Regelfunctie Uitgangsdruk constant
met secundaire ontluchting

Soort bevestiging Frontpaneelmontage
normaal nominaal debiet 150 l/min
Omgevingstemperatuur -10 ... 60 °C
Materiaal behuizing POM
Inbouwpositie willekeurig
Constructieve opbouw Membraanregelventiel

met secundaire ontluchting
Werkdruk 10 bar
Bedrijfsdruk 145 psi
Max. drukhysteresis 0,3 bar
Stuurdruk 8 bar

120 psi
LABS-conformiteit VDMA24364-zone III
Materiaal dichtingen NBR

TPE-A
TPE-U(PU)


