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Artikelnummer: 170225

1 / 101/07/2011 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

met Interbus-aansluiting.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Configuratieondersteuning Iconen voor CMD-software
Typische stroomopname invoeging 70 mA
Productgewicht 80 g
Maximumaantal procesgegevensbits uitgangen 64
Maximumaantal procesgegevensbits ingangen 64
Uitvoering veldbusinterface remote bus

galvanische scheiding
500 kBaud
Ident-Code 3d

Elektrische aansluiting veldbusinterface IN Stekker
SUB-D
9-polig

Elektrische aansluiting veldbusinterface OUT Doos
SUB-D
9-polig

Inbouwplaats vanaf 3 opwaarts
vanaf 4 opwaarts met MMI


