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Dichtingsring wordt niet meegeleverd.
Einde productie.Leverbaar tot 2012.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Nominale diameter 2 mm
Zuignapdiameter 10 mm
Effectieve zuigdiameter 8 mm
Constructieve opbouw Vacuümaansluiting bovenaan

rond, standaard
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur -40 ... 200 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm 4,5 N
Productgewicht 3 g
Bevestigingsschroefdraad M5
Zuignapbevestiging M5
Vacuümaansluiting M5
Shore-hardheid 60 +/- 5
Informatie materiaal inschroeftap aluminumlegering
Materiaal - opmerking LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal zuignapeenheid VMQ (silicone)


