
Aansluitblok 
VIGM-03-4,0
Artikelnummer: 18652
Einde productie

1 / 101/07/2015 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

voor ventieleiland
Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor 
alternatieve producten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Rastermaat 36 mm
Max. aantal ventielplaatsen 2
Werkdruk -0,9 ... 10 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC 24 V
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Productgewicht 300 g
Soort bevestiging aansluitplaat met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 2 G1/8
Pneumatische aansluiting 4 G1/8
Informatie materiaal aansluitplaat gespuitgiet aluminium


