
Eindplaat 
IEPR-04-D-2
Artikelnummer: 18878

1 / 101/11/2012 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

voor ventieleiland

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Werkdruk -0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur -10 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP65
Omgevingstemperatuur -10 ... 60 °C
Toelating UL - Recognized (OL)
Soort bevestiging aansluitplaat met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1 G3/4
Pneumatische aansluiting 3 G3/4
Pneumatische aansluiting 5 G3/4


