
montageplaat 
VN-T3-BP-NRH
Artikelnummer: 193641
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voor vacuümgenerator VN-… met breedte 14 mm. DIN-railmontage.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Corrosiebestendigheidsklasse KBK 2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur 0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment 0,5 Nm
Productgewicht 3,5 g
Soort bevestiging met doorgangsboring

met DIN-rail
Materiaal plaat POM-versterkt
Materiaal schuiver POM


