
connector met kabel 
KMH-D-2,5
Artikelnummer: 527398
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voor ventieleiland CPA-SC.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Soort bevestiging Clip
Inbouwpositie willekeurig
Productgewicht 24 g
Elektrische aansluiting Contactdoos

3-polig
Nominale bedrijfsspanning DC 60 V
Stroombelastbaarheid 3 A
Kabellengte 2,5 m
Kabeldiameter 1,3 mm
Kabelmontage 3x0,14
Kleurcode draadisolatie Pin 1 = zwart

Pin 2 = blauw
Pin 3 = rood

Beschermingsgraad IP40
Omgevingstemperatuur -40 ... 105 °C
Materiaal - opmerking RoHS conform
Material cable sheath PVC
Material housing POM
Material electrical contact brons

vertind


