
bevestigingskit 
SMBR-8-8/100-S6
Artikelnummer: 538937
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voor de bevestiging van cilinderschakelaars met gleuf 8, op ronde 
cilinder grootte 8 - 100 mm, warmtebestendig tot 150 °C.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Grootte 8
Design voor T-gleuf
Inbouwpositie willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033 F5a
Omgevingstemperatuur -20 ... 120 °C
Productgewicht 20 g
Materiaal - opmerking RoHS conform
Materiaal behuizing aluminumlegering

geanodiseerd
hooggelegeerd staal roestvrij

Materiaal schroeven hooggelegeerd staal roestvrij


