
multipool 
CPV14-VI-P8-1/8-C
Artikelnummer: 539501
Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken
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voor ventieleiland CPV.
Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de 
typecode in te voeren in het zoekveld.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

CE-markering (zie conformiteitsverklaring) volgens EU Ex-beveiliginsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) volgens de UK EX-voorschriften

volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU EPL Db (GB)

EPL Db (IEC-EX)
EPL Dc (IEC-EX)
EPL Gb (GB)
EPL Gb (IEC-EX)
EPL Gc (IEC-EX)

Afdeling voor uitgifte van certificaten IECEx TUR 12.0002X
TÜV 06 ATEX 7334 X
TÜV 21 UKEX 7013 X

ATEX-categorie Gas II 2G
ATEX-categorie Stof II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas Ex eb IIC Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof Ex tb IIIC Db
Explosieveilige omgevingstemperatuur -10°C <= Ta <= +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht 920 g
Materiaal - opmerking RoHS conform

Halogeenvrij
kopervrij

Materiaal dichtingen NBR
Materiaal plaat aluminumlegering


