
stoppercilinder 
DFST-50-30-DL-Y4-A
Artikelnummer: 555573
Einde productie
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zonder veer met tuimelaarvergrendeling , instelbare schokdemper vooraan.
Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor 
alternatieve producten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Slag 30 mm
Zuigerdiameter 50 mm
Demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie loodrecht
Werking dubbelwerkend
Constructieve opbouw Zuigerstang met tuimelaar
Positiedetectie voor naderingsschakelaar
Detectie van de tuimelaarpositie voor inductieve sensoren
Varianten eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen verdraaiing/geleiding Geleidingsstang
Werkdruk 3 ... 10 bar
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur 5 ... 60 °C
Stootkracht 3.000 N
Productgewicht 1.800 g
Soort bevestiging met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting G1/8
Materiaal - opmerking LABS-houdende stoffen inbegrepen

RoHS conform
Materiaal deksel gespuitgiet aluminium
Materiaal dichtingen NBR
Materiaal behuizing aluminumlegering
Materiaal zuigerstang hooggelegeerd staal roestvrij


