Ptyta tagczeniowa
NAV-1/2-3C-ISO

Numer czesci: 10175 FESTO
otworowanie wg DIN ISO 5599/1, do montazu blokowego, przytacza

pneumatyczne od spodu.

Karta danych

Cecha Wartos¢

Zgodnos¢ z norma ISO 5599-1

Dopuszczenie UL - Recognized (OL)

Zgodnos¢ z PWIS VDMA24364-B1/B2-L

Waga produktu 700 g

Przytacze zasilania pilotow 12/14 G1/8

Przytacze pneumatyczne 2 G1/2

Przytacze pneumatyczne 4 G1/2

Materiat obudowy Aluminium-odlew ciSnieniowy
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