Gtowica przegubowa

SGS-M27X2

Numer czesci: 10774

z nakretka szeSciokatng, do montazu przegubowego sitownikéw (od
strony ttoczyska), zgodna z normg DIN ISO 8140.

Karta danych

Cecha

Wartos¢

FESTO

Wielkos¢

M27x2

Klasa odpornosci na korozje CRC

1 - Niska odpornos¢ na korozje

Zgodnos¢ z PWIS

VDMA24364-B2-L

Temperatura otoczenia -40...150 °C
Waga produktu 1339¢g

Uwaga dotyczaca materiatéw Zgodne z RoHS
Materiat pierscienia zewnetrznego Mosiadz
Materiat obudowy Stal ocynkowana
Materiat piercienia wewnetrznego Stal

Materiat nakretki

Stal ocynkowana
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