Szybkoztaczka-L
LCK-1/4-PK-9

Numer czesci: 11452

mozliwo5¢ obracania, zdwoma podktadkami uszczelniajacymi.

Karta danych

Cecha Warto$¢
WielkoS¢ nominalna 8 mm
Typ uszczelnienia gwintu Podktadka uszczelniajgca
Pozycja zabudowy Dowolna
Ksztatt Ksztatt-L
Jednostka opakowania 10
Cisnienie robocze dla petnego zakresu temperatury -0.095 ... 1 MPa
-0.95 ... 10 bar

-13.775 ... 145 psi

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:-:-]

Uwagi odnoénie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym

Klasa odpornosci na korozje CRC

1 - Niska odpornos¢ na korozje

Zgodno5¢ z PWIS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia -10...60°C
Nominalny moment dokrecajacy 11 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokrecenia +10 %

Przytacze pneumatyczne 1

Gwint zewnetrzny G1/4

Przytacze pneumatyczne 2

dla ztgczek z nakretka kotpakowa — Srednica wew. 9 mm

Materiat nakretki kotpakowej

Stop aluminium, anodowany

Uwaga dotyczaca materiatéw Zgodne z RoHS
Materiat pierscienia uszczelniajgcego Wzmocnione PA
TPE-U(PU)

Materiat Sruby drgzonej

Stop aluminium, anodowany

Materiat przytacza obrotwego

QOdlew ciSnieniowy cynkowy
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