
Elektrozawór 
MUH-5/2-D-1-L-SC-VI
Numer części: 119667
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For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

Karta danych

Cecha Wartość

Funkcja zaworu 5/2 monostabilny
Szerokość zabudowy 42 mm
Medium robocze Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub 

nie olejone

Podciśnienie
Medium sterujące Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub 

nie olejone

Przyłącze pneumatyczne 1 Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 2 Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 3 Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 4 Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 5 Płyta przyłączeniowa


