
Elektrozawór 
JMUH-5/2-D-2C-VI
Numer części: 120359

1 / 12011-07-01 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo AG & Co. KG

do wyspy zaworowej.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

Karta danych

Cecha Wartość

Funkcja zaworu 5/2 monostabilny
Szerokość zabudowy 54 mm
Ciśnienie robocze -0.9 ... 16 bar
Konstrukcja Zawór tłokowy
Sposób kasowania Sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna 13.5 mm
Rodzaj uszczelnienia Miękkie
Pomocnicze ręczne uruchamianie Przyciśnięcie
Typ sterowania pilotowego Bezpośredni
Kierunek przepływu Odwracalny
Medium robocze Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 50 µm

Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 50 µm
Temperatura medium -5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia -5 ... 50 °C
Sposób montażu Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1 Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-2
Przyłącze pneumatyczne 2 Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-2
Przyłącze pneumatyczne 3 Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 4 Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-2
Przyłącze pneumatyczne 5 Płyta przyłączeniowa


