ztacze wtykowe L-wysokie
QSLL-B-3/8-10-10

Numer czesci: 132010
Produkt wycofywany z produkcji

Mozna obracac o 360°, gwint zewnetrzny z zewnetrznym szeSciokatem.
Typ wycofywany z produkcji. Dostepny do 2018. Alternatywne

produkty patrz Support Portal.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

Wielkos¢ Standard

Srednica nominalna 6.1 mm

Typ uszczelnienia gwintu TaSma uszczel.
Pozycja zabudowy Dowolna

Jednostka opakowania 10

Konstrukcja Typu wcisnij/zwolnij
CiSnienie robocze dla petnego zakresu temperatury -0.95 ... 10 bar

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:-:-]

Uwagi odnoénie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym

Klasa odpornosci na korozje KBK

1

Temperatura otoczenia -10...60°C
Dopuszczenie Germanischer Lloyd
Maks. moment dokrecajacy 22 Nm

Waga produktu 44,6 g

Przytagcze pneumatyczne 1 Gwint zewnetrzny R3/8

Przytacze pneumatyczne 2

do przewodu o Srednicy zewnetrznej 10 mm

Kolor pierdcienia zwalniajacego

Niebieski

Uwaga odnosnie materiatow Zgodne z RoHS
Materiat obudowy PBT
Materiat pierscienia luzujgcego POM
Materiat-uszczelnienie przewodow NBR

Materiat segmentu zaciskowego do przewodu

Stal wysokostopowa, nierdzewna
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