Chwytak mieszkowy
DHEB-27-E-U-E-P

Numer czesci: 1320837

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

Wielkosé 27

Skok mieszka 12 mm

Min. Srednica dla uchwycenia 28 mm

Maks. Srednica dla uchwycenia 37 mm

Pozycja zabudowy Dowolna

Tryb pracy Jednostronnego dziatania
Zamkniety

Funkcja chwytaka Adaptacyjny

Konstrukcja

Membrana skurczowa
Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu

Prowadzenie

Wykonanie podstawowe

Sygnalizacja potozenia

Przy pomocy czujnikéw

Cisnienie robocze 4 ...8 bar
Cisnienie kasowania <1 bar
Maks. czestotliwos¢ robocza chwytaka <=4 Hz
Min. czas otwarcia przy ciSnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 30ms
Min. czas zamykania przy ciSnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 60 ms

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

Uwagi odnoénie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczeciu olejenia jest
ono wymagane przy dalszej pracy)

Klasa odpornosci na korozje CRC

2 - Srednia odpornosé na korozje

Zgodnosc z PWIS

VDMA24364-Strefa lll

Temperatura otoczenia 5...60 °C
Sredni okres wymiany dla mieszka 0.5 Mio SP
Wartos¢ obcigzenia uzytecznego 0.45 kg
Waga produktu 100 g

Spos6b montazu

Z gwintem zewnetrznym
Przy pomocy nakretki zabezpieczajacej

Do wyboru:
Przytagcza pneumatyczne M5
Uwaga dotyczaca materiatow Zgodne z RoHS
Materiat mieszka EPDM
Materiat obudowy Aluminium
Anodowanie
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