Ztacze z koncowka nasadkowa

CRCN-M5-PK-3

Numer czesci: 13967

korozjo- i kwasoodporne,
z podktadka uszczelniajaca,

do przewodéw z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PL, PP, PU.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

WielkoS¢ nominalna 2.5mm

Typ uszczelnienia gwintu Podktadka uszczelniajaca
Jednostka opakowania 10

CiSnienie robocze dla petnego zakresu temperatury -0.95 ... 10 bar

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Uwagi odnoénie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczeciu olejenia jest
ono wymagane przy dalszej pracy)

Klasa odpornosci na korozje CRC

2 - Srednia odpornoéé na korozje

Zgodno5¢ z PWIS

VDMA24364-B2-L

Bezpieczefistwo zywnosci

Patrz dodatkowe informacje materiatowe

Temperatura otoczenia 0...60 °C

Waga produktu 1.74¢g

Przytacze pneumatyczne 1 Gwint zewnetrzny M5

Przytacze pneumatyczne 2 dla przewodu o érednicy zew. 4 mm
Uwaga dotyczaca materiatow Zgodne z RoHS

Materiat obudowy Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiat uszczelnienia gwintu NBR

Stal wysokostopowa, nierdzewna
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