Zawor dtawiaco-zwrotny
GR-M5-B

Numer czesci: 151213

Regulowany przeptyw w jednym kierunku.

Karta danych

FESTO

_\L?;\,\JM

Cecha Warto$¢

Funkcja zaworu Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego
Przytacze pneumatyczne 1 M5

Przytagcze pneumatyczne 2 M5

Element regulacyjny

Sruba radetkowana

Sposéb montazu

Montaz na pulpicie
Przy pomocy otwordéw przelotowych

Do wyboru:
Normalny przeptyw nominalny w kierunku dtawienia 115 |/min
Normalny przeptyw nominalny w kierunku niedtawionym 130...137 |/min
Cisnienie robocze 0.5 ...10 bar
Temperatura otoczenia -20...60°C
Materiat obudowy Stop aluminium
Pozycja zabudowy Dowolna

Medium robocze

Sprezone powietrze wg I1S08573-1:2010 [7:4:4]

Uwagi odnoénie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczeciu olejenia jest
ono wymagane przy dalszej pracy)

Zgodno5¢ z PWIS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium -20...60°C
WielkoS¢ nominalna 2mm

Waga produktu 19¢g

Uwaga dotyczaca materiatow Zgodne z RoHS
Materiat uszczelnieh NBR

Materiat tuleji POM

Materiat Sruby regulacyjnej

Stal wysokostopowa

Materiat nakretki

Stop aluminium
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