Ztacze-L
LJK-1/8-1/I

Numer czesci: 151784

z przytgczem pneumatycznym bocznym do podciSnienia, mozna
obracac o 360 °.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

Pozycja zabudowy Dowolna

Cisnienie robocze -0.95 ... 8 bar

Medium robocze Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [-:-:-
Zgodno5¢ z PWIS VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia -10...60°C

Waga produktu 25¢g

Mocowanie przyssawki G1/8

Przytacze podcisnienia G1/8
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