Réznicowy regulator ciSnienia
LRL-M5-QS-4

Numer czesci: 153510

bez manometru, z gwintem zewnetrznym i przytagczem wtykowym QS.

Karta danych

Cecha

FESTO

Wartosc

Funkcja sterowania

Stata r6znica cisnien
Z przeptywem zwrotnym

Przytagcze pneumatyczne 1 M5

Przytacze pneumatyczne 2 QS-4

Sposéb montazu Przy pomocy gwintéw
Przeptyw nominalny - otwarty 30 |/min

Zakres regulacji ciSnienia 2...6bar

Cisnienie wejsciowe 1 MPa 0...0.9 MPa
Cisnienie wejsciowe 1 0...9bar

Cisnienie wejsciowe 1 psi 0...130.5 psi
Temperatura otoczenia 0...60 °C

Materiat obudowy

Wzmocnione PBT

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:-:-]

Zabezpieczenie przed uruchomieniem

Sruba radetkowana z kontrowaniem

Pozycja zabudowy

Dowolna

Konstrukcja

Regulator sterowany bezposrednio
Z przeprowadzonym zasilaniem sprez. Powietrzem

Przeptyw nominalny - zamkniety

30 |/min

Uwagi odno3nie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczeciu olejenia jest
ono wymagane przy dalszej pracy)

Zgodnosc z PWIS

VDMA24364-B1/B2-L

Waga produktu 9.5¢g

Materiat pokrywki z gwintem Mosiadz, niklowany
Uwaga dotyczaca materiatow Zgodne z RoHS
Materiat uszczelnienia gwintu PTFE
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