Ztacze wtykowe - L
QSL-3/8-3/8-U

Numer czesci: 153650

Mozna obracac o 360°, gwint zewnetrzny z zewnetrznym szeSciokatem.
Produkt ten jest dostepny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

Wielkos¢ Standard

Srednica nominalna 6.2 mm

Typ uszczelnienia Powtoka ochronna

Pozycja zabudowy Dowolna

Wielkos¢ pojemnika 1

Konstrukcja Zasada nacisnij/ciagnij

Cisnienie robocze -0.95 ... 10 bar

Temperatura w zalezno5ci od cisnienia roboczego -0.95 ... 10 bar

Medium robocze Filtrowane sprezone powietrze
Podcisnienie

Klasa odporno3ci na korozje KBK 1

Temperatura otoczenia -10...60°C

Dopuszczenie, autoryzacja Germanischer Lloyd

Maks. moment dokrecajacy 24 Nm

Przytacza pneumatyczne NPT3/8-18
Do przewodu o Srednicy zewnetrznej 3/8"

Kolor pierdcienia zwalniajacego Szary

Uwaga odnosnie materiatow Zgodno5¢ z RoHS

Materiat obudowy PBT

Materiat pierscienia luzujgcego POM

Materiat-uszczelnienie przewodow NBR

Materiat segmentu zaciskowego do przewodu Stal wysokostopowa, nierdzewna
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