tacznik wtykowy-L
QSL-5/16H-1/4-U

Numer czesci: 153657

z tulejka wtykowa.

Karta danych

FESTO

Cecha Warto$¢

Wielkos¢ Standard

WielkoS¢ nominalna 3.5 mm

Pozycja zabudowy Dowolna

Ksztatt Ksztatt-L

Jednostka opakowania 1

Konstrukcja Typu wcisnij/zwolnij

Cisnienie robocze dla petnego zakresu temperatury -0.095 ... 1 MPa
-0.95 ... 10 bar
-13.775 ... 145 psi

Klasyfikacja morska patrz certyfikat

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:-:-]

Uwagi odnosnie medium roboczego

Mozliwa praca na powietrzu olejonym

Klasa odpornosci na korozje CRC

1 - Niska odporno5¢ na korozje

Zgodnosc z PWIS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia

-10...60°C

Waga produktu

5.1g

Przytacze pneumatyczne 1

Srednica tulejki wtykowej 5/16"

Przytacze pneumatyczne 2

dla przewodu o Srednicy zew. 1/4"

Temperatura otoczenia Fahrenheit 14 ... 140 °F
Kolor pierdcienia zwalniajacego Szary

Uwaga dotyczaca materiatow Zgodne z RoHS
Materiat obudowy PBT

Materiat pierScienia zwalniajacego POM

Materiat uszczelnienia przewodu NBR

Materiat elementéw blokady przewodu

Stal wysokostopowa, nierdzewna
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