Zestaw osiowy
EAMM-A-D80-100A

Numer cze5ci: 1589665

pasuje do napeddw elektrycznych.

Karta danych

FESTO

Cecha Warto$¢
Pozycja zabudowy Dowolna
Zgodnosc z PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania -25...60°C
Wzgledna wilgotno5¢ powietrza 0-95%
Stopief ochrony IP40
Temperatura otoczenia -10...60°C
Przenoszony moment obrotowy 60 Nm

Waga produktu 2030¢g

Kod interfejsu, naped D80OB

Kod interfejsu, silnik do wewnatrz 100A

Uwaga dotyczaca materiatéw Zgodne z RoHS
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