Jednostka liniowa
SPZ-25-40-P-A-S6

Numer czesci: 159754

z 2 ttoczyskami (jednostka TWIN), z bezdotykowa sygnalizacjg potozenia.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢
Skok 40 mm
Nastawialny zakres potozenia koncowego/dtugosé 10 mm
Srednica ttoka 25 mm
Tryb pracy jednostki napedowej Wézek

Amortyzacja

P: Elastyczne pierScienie amortyzujace / ptytki z obu stron

Pozycja zabudowy

Dowolna

Prowadzenie

Prowadzenie na tozyskach slizgowych

Konstrukcja

Prowadzenie

Sygnalizacja potozenia

Do czujnikéw

Warianty S6: Uszczelnienia na wysokg temperature do maks. 120 °C
Cidnienie robocze 1...10bar
Tryb pracy Dwustronnego dziatania

Medium robocze

Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone

Klasa odpornosci na korozje KBK

2

Temperatura otoczenia -20...120 °C
Sita teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny 452N

Sita teoretyczna przy 6 bar, wysuw 452N

Przytacze pneumatyczne M5

Materiat pokrywy Stop aluminium
Materiat uszczelnien FPM

Materiat obudowy

Stop aluminium

Materiat ttoczyska

Stal wysokostopowa, nierdzewna
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