sitownik z dwoma ttokami
DPZ-16-10-P-A-S20 FESTO

Numer czesci: 159906

z dwoma réwnolegtymi ttoczyskami, z bezdotykowa sygnalizacja
potozenia, z elastycznymi pierscieniami amortyzujacymi w potozeniach
kraficowych.

—

—

Karta danych

Cecha Wartos¢

Skok 10 mm

Nastawialny zakres potozenia koncowego/dtugosc 10 mm

Srednica ttoka 16 mm

Tryb pracy napedu Z ptytka spinajaca

Amortyzacja P: Elastyczne pierScienie / ptytki amortyzacyjne z obu stron

Pozycja zabudowy Dowolna

Prowadzenie Prowadzenie na tozyskach slizgowych

Konstrukcja Z prowadnicami

Sygnalizacja potozenia Przy pomocy czujnikéw

Warianty Dwustronne ttoczysko z przelotowym otworem

Cisnienie robocze 1...10bar

Tryb pracy Dwustronnego dziatania

Medium robocze Sprezone powietrze wg 1IS08573-1:2010 [7:4:4]

Uwagi odnoénie medium roboczego Mozliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczeciu olejenia jest
ono wymagane przy dalszej pracy)

Klasa odporno3ci na korozje KBK 2

Temperatura otoczenia -20...80°C

Maks. energia uderzenia w potozeniu koficowym 0.15Nm

Sita teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny 180N

Sita teoretyczna przy 6 bar, wysuw 180N

Alternatywne przytacza Patrz opis produktu

Przytacza pneumatyczne M5

Materiat pokrywy Stop aluminium

Materiat uszczelnien NBR

Materiat obudowy Stop aluminium

Materiat ttoczyska Stal wysokostopowa, nierdzewna
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