Sitownik kompaktowy
AEVUZ-3/4"- -P-A

Numer czesci: 160622

z bezdotykowa sygnalizacjg potozenia. Ttoczysko zakoficzone gwintem
wewnetrznym.

Produkt ten jest dostepny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

Karta danych

FESTO

Cecha Wartos¢

Skok 0.2..1"

Srednica ttoka 3/4"

Amortyzacja P: Elastyczne pierScienie amortyzujace / ptytki z obu stron

Tryb pracy Jednostronnego dziatania
Ciagnacy

Zakonczenie ttoczyska Gwint wewnetrzny

Cisnienie robocze 14.5 ... 145 Psi

Medium robocze Filtrowane sprezone powietrze

Klasa odpornosci na korozje KBK 2

Temperatura otoczenia -4...176 °F

Sita teoretyczna przy 6 bar, wysuw 123N

Przemieszczana masa przy 0 mm skoku 20g

Ciezar dodatkowy na 10 mm skoku 6g

Ciezar podstawowy dla 0 mm skoku 149 g

Dodatkowy wspétczynnik masy na 10 mm skoku 107 g

Przytacza pneumatyczne UNF10-32

CiSnienie robocze [psi] 14.5 ... 145 psi

Materiat pokrywy Stop aluminium

Materiat uszczelnief TPE-U(PU)
NBR

Materiat ttoczyska Stal wysokostopowa, nierdzewna

Materiat rury sitownika Stop aluminium
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