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Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.

Exemplary representation

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha Wartość

Wielkość 12
Skok 1 ... 99 mm
Pozycja zabudowy Dowolna
Sygnalizacja położenia Do czujników
Typ amortyzatora YSRWJ
Ciśnienie robocze 4 ... 8 bar
Dokładność powtarzalności +/-0,02 mm
Klasa odporności na korozję KBK 2
Temperatura otoczenia 0 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny 415 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw 483 N
Przemieszczana masa 260 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku 24 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku 580 g


