
Gniazdo wtykowe z kablem 
KMY-1-24-0,5
Numer części: 34347

1 / 12010-04-01 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo AG & Co. KG

do elektrozaworów JMYH, MYH, MOYH, JMZH, MZH, MOZH.

Karta danych

Cecha Wartość

Pozycja zabudowy Dowolna
Nominalne napięcie robocze DC 24 V
Temperatura otoczenia 5 ... 50 °C
Długość kabla 0.5 m
Materiał obudowy PA

POM
Materiał powłoki kabla PVC
Materiał zestyku Brąz


